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NK -02-02 -17 -500 LLZ C5=20

Aufbau der Bestellnummer für komplette Systeme:

komplettes System

Art des Schlittens
02 mit Gewindebohrung
22 mit Gewindezapfen, Doppelschlitten

Größe
17 = 17 mm Schienenbreite

Anzahl Schlitten

Schienenlänge in mm

Optionen Schlitten
ohne Angabe: Standard
LLZ: Loslager z-Richtung
LLY: Loslager y-Richtung
LLYZ: Loslager y- und z-Richtung
P: mit Vorspannung (max. 1 N) 

Optionen Schienen
ohne Angabe: Standardschiene mit Befestigungsbohrungen
UNGEBOHRT: Schiene ohne Befestigungsbohrung
C5 = ... mm: nur bei unsymmetrischem Bohrbild 

Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten und weitere Informationen www.igus.de/de/DryLinN
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DryLin® N 17 | Miniaturgleitführung

PreloadStandard Loslager

Baugröße 17

Die kleinste Baureihe der DryLin® N-Serie zeichnet sich durch gering-

ste Ab  maße bei gleichzeitiger hoher Belastbarkeit aus. Diese Serie

läuft schmier  mittel frei und bietet die Möglichkeit, High-Speed-Anwen-

dungen auszuführen.

Schienenbreite 17 mm

Bauhöhe 6 mm

100% schmiermittelfrei

Vorspannung möglich

Doppelschlitten mit Gewindezapfen
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17 

50 N

ly = 1700 mm
4

Wb = 200 mm
3

Mx= 0,31 Nm

50 N
lz = 120 mm

4

Wb = 33 mm
3

My= 0,18 Nm

Mz= 0,18 Nm
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C5 = 
20–49,5 mm

Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten und weitere Informationen www.igus.de/de/DryLinN
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für Zylinderschrauben M3

Bohrung min. Ø 5

Statische Tragfähigkeit und Flächen -

trägheitsmomente

DryLin® NK-02/22-17 | Miniaturgleitführung

M3 (max. Anzugsmoment 0,8 Nm)

Version 02: Schlitten mit Gewindezapfen Version 22: Doppelschlitten mit Gewindezapfen

Daten, Version 02:

Bestellnummer Schlitten NW-02-17

Bestellnummer Schiene NS-01-17

Schienengewicht 150 g/m

Schlittengewicht 1,7 g

max. Schienenlänge 2000 mm

Standardbohrbild symmetrisch (C5 = C6)

mögliche Vorspannung 1 N

Daten, Version 22:

Bestellnummer Schlitten NW-22-17-40

Bestellnummer Schiene NS-01-17

Schienengewicht 150 g/m

Schlittengewicht 2,6 g

max. Schienenlänge 2000 mm

Standardbohrbild symmetrisch (C5 = C6)


